Victaulic® FireLock™ serie FL-SR/DRY/VSW

torror, standard respons \A:taulucﬁ
vertikal sidovagg, K5.6 (8,0), K8.0 (11,5) 45.05-SWE

v v

1.0 PRODUKTBESKRIVNING

VERTIKALA SIDOVAGGSTORRSPRINKLERS MED SNABB RESPONS

SIN V5643 V8143
ORIENTERING VSW VSW
K-FACTOR! 5.6 Imp./8,1 Sl. 8.0 Imp./11,5 SI.
ANSLUTNING 1" NPT/25 mm BSPT/1"1GS 1" NPT/25 mm BSPT/1" 1GS
MAX. ARBETSTRYCK 175 psi (1200 kPa) 175 psi (1200 kPa)
TACKBRICKA Rund,/i liv/hylsa och flans/férlangd
GLOBE-MOTSVARIGHET GL5643 GL8143

TILLGANGLIGA NYCKLAR
SPRINKLER V36 infalld V36 6ppen dnde 346 insexbit (V9)
VSW | | [

Hydrostatiskt prov, fabrik: 100 % vid 500 psi/3447 kPa/34 bar

Min. Drifttryck: UL: 7 psi/48 kPa/0,5 bar
Temperaturklass: Se tabellerna i avsnitt 2.0.

1 For K-faktor nar tryck méts i bar, multiplicera S.l.-enheter med 10,0.

2.0 CERTIFICATION/LISTINGS

{OF
LISTED

GODKANNANDEN/LISTNINGAR

SIN V5643 V5643 V8143 V8143
Nominell K-faktor Imperial 5.6 5.6 8.0 8.0
Nominell K-faktor SI.2 8,1 8,1 11,5 11,5
Orientering Uppatriktad Nedatriktad Uppatriktad Nedatriktad
Tickbricka Rund/i liv Rund/i |IV{h).I'|Sa och flans/ Rund/i liv Rund/i Ilvfh)'lllsa och flans/
forlangd forlangd
Risk LH LH/OH
Godkanda temperaturklasser °F/°C°
135°F/57°C 135°F/57°C 135°F/57°C 135°F/57°C
155°F/68°C 155°F/68°C 155°F/68°C 155°F/68°C
cULus 175°F/79°C 175°F/79°C 175°F/79°C 175°F/79°C
200°F/93°C 200°F/93°C 200°F/93°C 200°F/93°C
286°F/141°C 286°F/141°C 286°F/141°C 286°F/141°C

2 For K-faktor nér tryck mats i bar, multiplicera Sl-enheter med 10.

ANTECKNINGAR
e Listningar och godkénnanden vid publiceringstillfallet.

e (Certifieringar/listningar och godkannanden for langder upp till 48 tum.

KONTROLLERA ALLTID OM DET FINNS MEDDELANDE | SLUTET AV DET HAR DOKUMENTET ANGAENDE PRODUKTENS INSTALLATION, UNDERHALL ELLER SUPPORT.

victaulic.com

45.05-SWE 16585 Rev A Uppdaterad 03/2021 © 2021 Victaulic Company. Med ensamratt. .
ictaulic


https://www.victaulic.com/

victaulic.com

3.0 SPECIFIKATIONER - MATERIAL

Spridare: Méassing eller rostfritt stal Fjadertitningsenhet
Nominell bulbdiameter: 3,0 mm

Delad distanshallare: Rostfritt stal

Belastningsskruv: Massing

Piplock: Rostfritt stal Inloppskoppling

Fjadertatningsenhet: Teflon-belagd berylliumnickel
och rostfritt stal

Torsionsfjader

Inre ror

Ram: Massing. Ytre r6r
Inloppskoppling: Méassing

Yttre ror: Galvaniserat stalror

Inre rér: Rostfritt stal Oppringsinsats
Oppningsinsats: Rostfritt stal T L

. . . . o Tackbricka/platta M
Tackbricka/platta: Rostfritt stal Ram\\ﬁé —

Torsionsfjader: Trad av rostfritt stal

. Delad distanshallare -———F
Monteringsnyckel: Segjarn ‘ Piplock /'
Ytbehandlingar av sprinklerram: Bulb

B L Belastningsskruv
e Slat massing Avskiljare Vertikal sidoviigg

N Materialspecifikationer
e Forkromat V5643, V8143

e Vit polyestermalning3

e Lysande vit polyestermalning®

e Mattsvart polyestermalning?

e Kundbestamd polyestermélning3
e VC-2503

3 UL-listad betraffande korrosionsbestandighet.

ANMARKNING
e Vaderbestandig tackbricka kan fas pa begaran.

e For skap och andra tillbehér, se separat blad.
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4.0 MATT

T-rér med samma 1"1GS-koppling

i utloppsdimension
‘4m sprinklerns gangdimension.
I Se "Viktig installationsinformation"
langre fram i detta dokument.

A ———
A NV e
2"/ 79 mm min.)
51 mm min.)
17/8"/
48 mm 17/8"/
48 mm
6"/152 mm Tyoisk v
4102 mm ypiskvagg 6'/152 mm ik v
" isk va
Slat kolv, gangad 4"/102 mm yP 99
V5643, V8143 slit kolv, rillad
V5643,V8143
T-ror med samma 1" 1GS-koppling
__ utloppsdimension
% sprinklerns gangdimension.
. |1 Se'Vikiig installationsinformation"
langre fram i detta dokument.
1" NPT/BSPT
(25/8"/
67 mm min.)
134'/44 mm min. T vwvaa mmmin.
~ Hl i innertak Typiskt Haliinnertak
innertak
. 2,
Fardig
L yta
2%"/64 mm 47102 mm
2%"/64 mm
6"/152 mm isk vz
4102 mm Typisk vigg -,
Hylsa och flins, gangad 6'/152 mm Typisk vagg
V5643,V8143 4"/102 mm

Hylsa och fléns, rillad
V5643,V8143

Standard inkluderar tackbricka med "A"-matt enligt ovan. Anvand tabellem for "Instaliningar for alternativa tackbrickor”
vid faltinstallning av bestalld utbytbar standardtackbricka.

INSTALLNINGAR FOR ALTERNATIVA UTBYTBARA TACKBRICKOR

TACKBRICKA INSTALLNING AV "A"-MATT
Slat cylinder A=A
Forsankt A=-%"/6 mm
Infalld A=+%"/6 mm
Hylsa/fléns A=-1%"/35mm

Forlangda tackbrickor finns ej som utbytbara.
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4.0 MATT (FORTS.)

T-rér med samma
- - utloppsdimension som
’_r ﬂ/ sprinklerns gangdimension.
' | 1 Se "Viktig installationsinformation”
langre fram i detta dokument.

T ~—1" NPT/BSPT
A 17"/38 mm Min. .
(13" Hal i innertak 75 mm min.) 1 ‘/z/S? mm Min.
44 mm min.) Iz | Héliinnertak
Typiskt
)‘ Jinnertak Typiskt
1%
1 /////////////// iinnertak
o1
2"/

Fardig yta

6'/152mm |

Toisk v
477102 mm ypiskvagg

Forsankt, gangad

V5643,V8143 )
Forsankt, rillad

V5643,V8143

Standard inkluderar tdckbricka med "A"-matt enligt ovan. Anvand tabellem for "Instaliningar for alternativa tackbrickor”
vid faltinstallning av bestalld utbytbar standardtackbricka.

INSTALLNINGAR FOR ALTERNATIVA UTBYTBARA TACKBRICKOR

TACKBRICKA INSTALLNING AV "A"-MATT
Slat cylinder A=A
Forsankt A=-%"/6 mm
Infalld A=+%"/6 mm
Hylsa/flans A=-1%"/35mm

T-r6r med samma utloppsdimension

T som sprinklerns géngdimension.
Se "Viktig installationsinformation”
r . langre fram i detta dokument.

A 1" NPT/BSPT
1"/
38 mm min.) 23/"/60 mm min.
Typiskt 8 /0" :
innertak ﬂ ’« Hal iinnertak 23/8"/60 mm min.
2 Typiskt Hal i innertak
i i
Fardig
yta
5"/127 mm Fardig
3 3%"/95 mm yta
5"/127 mm
33%"/95 mm
Forlangd hylsa och fléans, gangad 6'/152 mm | 89 mm o
V5643,V8143 4102 mm Typisk vdgg
Forlangd hylsa och fléns, rillad
V5643,V8143

Forlangda tackbrickor finns ej som utbytbara.
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4.0 MATT (FORTS.)

6"/152 mm -
27102 mm—«—T—FTyp\sk vagg
6'/152 mm L "
47102 mm—<—>,—'«Typ|sk vagg 3"/ (W
3y y
* 2
2 Typiskt
51 mm _ | ¥innertak
L Typiskt ]
] innertak S
Fardig 172"/38 mm Min.
1%"/38 mm Min. Hal i innertak
Hal i innertak
(13%"/
44 mm min.)
1" NPT/BSPT
T-rér med samma utloppsdimension
som sprinklerns gangdimension.

Se "Viktig installations-

— information’, nedan
Staende i liv, gdngad Staendei liv, rillad
V5643,V8143 V5643,V8143

Standard inkluderar tackbricka med "A"-matt enligt ovan. Anvéand tabellem for "Instaliningar for alternativa tackbrickor”
vid faltinstalining av bestalld utbytbar standardtéckbricka.

INSTALLNINGAR FOR ALTERNATIVA UTBYTBARA TACKBRICKOR

TACKBRICKA INSTALLNING AV "A"-MATT
Slat cylinder A=A
Forsankt A=-%"/6 mm
Infalld A=+%"/6 mm
Hylsa/flans A=-1%"/35mm

Forlangda tackbrickor finns ej som utbytbara
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5.0 PRESTANDA

Sprinklern ska installeras och konstrueras enligt NFPA och svenska normer.

6.0 MEDDELANDEN

A\ VARNING

e Lis igenom och forsta alla anvisningar innan du borjar installera produkter fran
Victaulic.

¢ Kontrollera alltid att trycket har avlastats helt i rorsystemet och att det har
drinerats precis fore montering, borttagning, justering eller underhall av andra
Victaulic- produkter.

e Bar skyddsglasogon, skyddshjalm och skyddsskor.

Underlatenhet att folja denna instruktion kan leda till dodsfall eller svara personskador
och materiella skador.

¢ Produkterna ska endast anvandas i brandskyddssystem som &r konstruerade och installerade enligt géllande standarder eller liknande
standarder (NFPA 13,13D, 13R osv.) fran brandskyddsforeningen och i enlighet med gillande bygglagar och motsvarande féreskrifter.
Dessa standarder och lagar innehaller viktig information om skydd av system mot frysning, korrosion, mekanisk skada osv.

¢ Installatéren ska forsta hur produkten anvands och varfér den utformats for en specifik anvindning.
¢ Anvandaren ska kdnna till vanliga branschstandarder for sakerhet och méjliga konsekvenser vid felaktig installation av produkten.

e Det ar systemkonstruktorens ansvar att kontrollera att de flexibla rostfria slangarna lampar sig for anvandning med de avsedda
vatskorna i rérsystemet och i den omgivande miljon.

o Ansvarig for materialspecifikationen ska utvirdera effekten av den kemiska sammansittningen, pH-virdet, temperaturen, kloridnivan,
syrenivan och flédet for att bekrifta att systemets livslingd kommer att vara acceptabel fér den avsedda tjénsten.

Underlatenhet att folja installationskrav och lokala och nationella féreskrifter och standarder kan dventyra systemets integritet eller orsaka
systemfel, vilket kan leda till dédsfall eller allvarliga personskador och egendomsskador.

7.0 REFERENSMATERIAL

Klassificeringar: Alla glasbulbar ar klassade for temperaturer fran —-67 °F/-55 °C .

1-40: Victaulic® FireLock™ automatiska sprinklers, installations- och skétselanvisningar

1-V9: Installationsanvisningar for typ V9 Victaulic® FireLock™ IGS™ Installation-Ready™ sprinklerkoppling

Anvéandarens ansvar for val av produkt och dess lamplighet Anmérkning
Varje anvandare ansvarar for utvarderandet av Victaulic-produkternas lamplighet Den har produkten ska tillverkas av Victaulic eller enligt Victaulic specifikationer.
for en viss slutanvandning i enlighet med industristandarder och projektspecifikationer, Alla produkter ska installeras i enlighet med aktuella installations-/monteringsinstruktioner
gallande bygglagar och motsvarande foreskrifter samt Victaulics instruktioner om fran Victaulic. Foretaget Victaulic forbehaller sig ratten att &ndra produktspecifikationer,
prestanda, underhall, sakerhet och varningar. Inget i detta eller ndgot annat dokument, former och standardutrustningar utan féregdende meddelande och forpliktelser.

eller genom muntliga rekommendationer, rad eller sikter fran ndgon Victaulic-anstalld
ska anses kunna andra, variera, erséatta eller dsidosatta nagon bestammelse i Victaulic
Company standard forsaljningsvillkor, installationsguide eller den héar
friskrivningsklausulen.

Installation
Las alltid igenom Victaulic installationshandbok eller installationsinstruktioner for
produkten som du installerar. Handbdckerna ingar i varje leverans av Victaulic-produkter
och ger en komplett information om installation och montering och finns tiligangliga
Immateriella rattigheter i PDF-format pa var hemsida pa www.victaulic.com.
Inget uttalande héri géllande en mojlig eller féreslagen anvandning av nagot material,
produkt, tjanst eller design ar att anse som eller ska anvandas for att bevilja en licens
under négot patent eller 6vrig immateriell réttighet tillhérande Victaulic eller nagot

Garanti
Se garantiavsnittet i géllande prislista eller kontakta Victaulic for information.

av dess dotterbolag eller filialer som tacker sddan anvandning eller design, eller Varumérken
som rekommendation fér anvéndning av saddant material, produkt, tjanst eller design Victaulic och alla dvriga Victaulic-méarken ar varumarken eller registrerade varumarken
som bryter mot ndgot patent eller immateriell rattighet. Termerna "Patenterad" eller som tillhor foretaget Victaulic, och/eller dess filialer i USA och/eller andra lander.

"Patentsokt" géller design- eller anvdandningspatent eller patentanvandningar for artiklar
och/eller metoder som anvands i USA och/eller andra lander.
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